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Systèmes Durcis

TITAN COTS – TENUE AUX CHOCS & 
VIBRATIONS JUSQU’À 25g

SCHROFF-SLSH-39601-832-RuggedSystems-FR-1805

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

• Ventilation en option au moyen d’un refroidissement forcé 
avec circulation d’air de l’avant vers l’arrière et régulation de la 
vitesse du ventilateur 

• Maintenance et remplacement facilités grâce à la tôle 
support de ventilateur amovible par l’avant

• Adaptation simple et rapide grâce à la construction modulaire

Le nouveau nVent système VME64x 19” nVent SCHROFF 
développé par nVent est conçu pour répondre aux exigences des 
applications mobiles et militaires. Basé sur le bac à cartes 
europacPRO type R (“rugged”), il bénéficie d’une tenue aux chocs 
jusqu’à 25g et aux vibrations jusqu’à 3g. 

CONFORMITÉ AUX NORMES:

• CEI 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, -105

• IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

• IP 20, selon CEI 60529

• MIL-STD 810F (chocs 10g 30ms)

• MIL-STD 167 (vibrations)

• MIL-STD 461 (CEM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUÉ

• Emplacement prévu jusqu’à quatre alimentations enfichables, 
entrée 24 VDC à l’arrière

• Affichage LED de la tension à l’avant

• En standard panier de cartes E/S 6 U à l’avant et à l’arrière, 
avec carte fond de panier VME64x 12 slots

• Autres quantités de slots possibles

• Cartes fond de panier VPX, VXS, CompactPCI, MicroTCA ou 
personnalisées sur demande

• Des glissières télescopiques montées en option facilitent la 
maintenance

• Protection CEM optimale grâce aux capots avant et arrière 
avec perforations nid d’abeille



PLUS D’INFORMATIONS SUR: nVent.com/SCHROFF
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ADAPTATION FLEXIBLE POSSIBLE

• Hauteur, largeur, profondeur, nombre de slots

• Position et type d’équerres de montage et de dissipateurs 
thermiques

• Position et nombre de faces avant/arrière et  
de connecteurs E/S

• Matériau utilisé (EN AW6062, 6082, 7075, ...)

INFORMATION DE COMMANDE

Description Numéro de commande

Rugged Subrack VME64x 20836-280
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