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Der Guardian Management Gateway von nVent SCHROFF ist eine Plattform zur Umgebungsüberwachung, mit der Betriebs- und 
Sicherheitsparameter in einer IT-Rechenzentrums-Infrastruktur erfasst, verfolgt, gespeichert und gemeldet werden können.

Das Herzstück der Plattform ist eine kompakte Steuereinheit mit einer Höhe/Tiefe von 1 HE und einer Breite von 250 mm. Sie kann 
als 19-Zoll-Einheit oder in einem beliebigen verfügbaren Platz in einem Schrank im Rechenzentrum installiert werden.

Der Management Gateway bietet drei Sensor-Management-Ports, wobei jeder Port bis zu 16 Sensoren oder Geräten mit einer 
Gesamtkabellänge von 40 Metern je Port überwachen kann, so dass eine einzelne Management-Gateway-Einheit mehrere 
Schränke oder komplette Schrankgänge überwachen kann.

Neben der Überwachung physikalischer Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Rauch, Status der Tür oder Eindringen von 
Wasser, kann der Management Gateway auch nVent SCHROFF RackChiller- und Inline-Kühler überwachen, mit einer einfachen 
Plug-and-Play-Installation.

Die Einrichtung des Management Gateways mit Sicherheitsfunktionen, Sensorkonfiguration, Benutzer-Management, Alarm- und 
Protokollverwaltung kann problemlos über ein integriertes Webinterface erfolgen.

Der Hauptzugriff auf das Management-Gateway erfolgt über die 1-GbE-Netzwerkschnittstelle, die Industriestandard-Protokolle wie 
SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP und HPI unterstützt.
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Guardian Management Gateway

• Überwachungsplattform für Rechenzentrumumgebung

• Kompaktes Design, passt überall in einen Schrank eines Rechenzentrums

• Webbrowser-GUI für Setup, Überwachung und Wartung

• Drei Management-Ports zum Anschluss externer Sensoren und Modbus-Geräte

• Bis zu 16 Sensoren pro Management-Port mit einer Gesamtkabellänge von bis zu 40 m

Guardian Management Gateway DC
• Externes Netzgerät 100 VAC ... 240 VAC auf 12 VDC (im Lierferumfang 

enthalten)

Guardian Management Gateway AC
• Eingangsspannung AC: 100 VAC ...240 VAC

00720002
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Gardian Front View AC

Sensors für Guardian Management Gateway
• Temperatur, Luftfeuchtigkeit, digitaler Kontaktsensor für Input 

und Output für Guardian Management  Gateway
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• Überwachungsplattform für Rechenzentrumsumgebung

• Kompaktes Design, passt überall in einen Schrank eines Rechenzentrums

• Webbrowser-GUI für Setup, Überwachung und Wartung

• Drei Management-Ports zum Anschluss externer Sensoren und Modbus-
Geräte

• Bis zu 16 Sensoren pro Management-Port mit einer Gesamtkabellänge 
von bis zu 40 m

• LCD-Touch-Display mit automatischer Ausrichtung

• Unterstützt Industriestandardprotokolle für Netzwerke (HTTPS, SNMP, 
SMTP, BACnet, Modbus/TCP und HPI)

LIEFERUMFANG

BESTELLINFORMATIONEN 

TECHNISCHE DATEN

GUARDIAN MANAGEMENT GATEWAY DC

00720002

00720050

Frontansicht

Pos. Menge Beschreibung
Guardian Management Gateway Einheit, Aluminium, gepulvert,11
schwarz; 3 x USB-Schnittstelle; Ethernet RJ 45, 10/100/1000, 
3 x Sensor-Ports RJ 45, LCD-Anzeige, 12 VDC Strom-Einspeisung 
für externes Netzteil

2 1 Stromversorgung mit IEC320-C14 Netzeingang (Eingangsspan-
nung 100-240 VAC, Ausgang 12 VDC), Stromkabel, siehe Zubehör

3 1 Kurzanleitung 
4 1 Torx-Schraubendreher

Beschreibung Bestell-Nr.
11079-000

19" Montagewinkel für Guardian Management Gateway RAL 9005, 
1Stück  21079-000

Netzanschlussleitung, IEC IEC 60320-C14-Stecker, 
IEC 60320 C13-Buchse, 2,5 m, 1 Stück 60197-053

Netzanschlussleitung BS Britisch Standard-Stecker, 
IEC 60320-C13-Buchse, 2,5 m, 1 Stück 60103-137

Netzanschlussleitung, USA USA-Stecker, IEC 60320-Buchse, 2 m, 
1 Stück 60103-141

Netzanschlussleitung, SCHUKO/UTE SCHUKO/UTE-Stecker, 
IEC 60320-C13-Buchse, 2,5 m, 1 Stück 62150-191

Typ Management Gateway Basisgerät DC
DC Eingangsspannung: 12 VDC

5 - 60°CUmgebungstemperatur in °C:
Anzeige: : LCD

SCHROFF PRODUKTKATALOG  D  05 / 2023

Guardian Management Gateway DC
Zubehör
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, digitaler Kontaktsensor für Guardian
Management Gateway, 1Stück
Digitaleingangs-Sensor (Output) für Guardian Management
Gateway,  1  Stück 21070-124

 
21070-1  52

Digitaleingangs-Sensor  (Input) mit 12V Netzteil,  für 
Guardian Management Gateway,  1  Stück

21070-120

https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc11079-000
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc21070-120
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc21070-124
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc21070-125
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc21079-000
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc60197-053
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc60103-137
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc60103-141
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc62150-191
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• Überwachungsplattform für Rechenzentrumumgebung

• Kompaktes Design, passt überall in einen Schrank eines Rechenzentrums

• Webbrowser-GUI für Setup, Überwachung und Wartung

• Drei Management-Ports zum Anschluss externer Sensoren und Modbus-
Geräte

• Bis zu 16 Sensoren pro Management-Port mit einer Gesamtkabellänge 
von bis zu 40 m

• LCD-Touch-Display mit automatischer Ausrichtung

• Unterstützt Industriestandardprotokolle für Netzwerke (HTTPS, SNMP, 
SMTP, BACnet, Modbus/TCP und HPI)
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LIEFERUMFANG

BESTELLINFORMATIONEN 

TECHNISCHE DATEN

GUARDIAN MANAGEMENT GATEWAY AC

Gardian Front View AC

Pos. Menge Beschreibung
1 1 Guardian Management Gateway Einheit, Aluminium, gepulvert, 

schwarz; 
3 x USB-Schnittstelle; Ethernet RJ 45, 10/100/1000, 3 x Sensor-
Ports RJ 45, 
LDC-Anzeige, 
100 - 240 VAC Eingangsspannung

2 1 Stromversorgung mit IEC320-C14 Netzeingang (Eingangsspan-
nung 100-240 VAC, Ausgang 12 VDC), Stromkabel, siehe Zubehör

3 1 Kurzanleitung 
4 1 Torx-Schraubendreher

Beschreibung Bestell-Nr.
Guardian Management Gateway AC 11079-001
Zubehör

Netzanschlussleitung, IEC IEC 60320-C14-Stecker, IEC 60320 C13-
Buchse, 2,5 m, 1 Stück 60197-053

Netzanschlussleitung BS Britisch Standard-Stecker, IEC 60320-
C13-Buchse, 2,5 m, 1 Stück 60103-137

Netzanschlussleitung, USA USA-Stecker, IEC 60320-Buchse, 2 m, 
1 Stück 60103-141

Netzanschlussleitung, SCHUKO/UTE SCHUKO/UTE-Stecker, 
IEC 60320-C13-Buchse, 2,5 m, 1 Stück 62150-191

Typ Managemet Gateway Basisgerät AC
AC Eingangsspannung 100-240 VAC
Umgebungstemperatur 5 - 60 °C
Anzeige LCD

Temperatur, Luftfeuchtigkeit, digitaler Kontaktsensor für Guardian
Management Gateway, 1Stück
Digitaleingangs-Sensor (Output) für Guardian Management
Gateway,  1  Stück 21070-124

 
21070-1  52

Digitaleingangs-Sensor  (Input) mit 12V Netzteil,  für 
Guardian Management Gateway,  1  Stück

21070-120

https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc21070-120
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc21070-124
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc21070-125
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc60197-053
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc60103-137
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc60103-141
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc62150-191
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc11079-001
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BESTELLINFORMATIONEN 

HINWEIS 
• Der externe Sensor überwacht Temperatur mit 2 RJ45-Steckverbindern. 

Bis zu 16 Sensoren können über Patchkabel in Reihe geschaltet und an 
einen Guardian Management Port angeschlossen werden.
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BESTELLINFORMATIONEN 

HINWEIS 
• Der externe Sensor überwacht Temperatur, Feuchtigkeit und digitale 

Eingänge mit 2 RJ45-Steckverbindern. Bis zu 16 Sensoren können über 
Patchkabel in Reihe geschaltet und an einen Guardian Management Port 
angeschlossen werden.

       

Beschreibung

TEMPERATUR, LUFTFEUCHTIGKEIT, DIGITALER KONTAKTSENSOR FÜR GUARDIAN MANAGEMENT GATEWAY

       

Beschreibung Bestell-Nr.

SCHROFF PRODUKTKATALOG  D  05 / 2023

• Externer Sensor für den Guardian Management Gateway

• Ein Port kann bis zu 16 Sensorgeräte mit einer Gesamtkabellänge von
40  Metern überwachen

• Wenn ein Guardian-Sensor von nVent SCHROFF angeschlossen ist,
erscheint  er auf der Weboberfläche auf der Typ und Seriennummer 
angezeigt  werden

• Metallgehäuse

• Einfache Montage

• 2 x RJ45-Anschluss

• Einfache Reihenschaltung mit CAT6-Patchkabel (oder höherer 
Schirmung)

• Externer Sensor für den Guardian Management Gateway

• Ein Port kann bis zu 16 Sensorgeräte mit einer Gesamtkabellänge von
40  Metern überwachen

• Wenn ein Guardian-Sensor von nVent SCHROFF angeschlossen ist,
erscheint  er auf der Weboberfläche, auf der Typ und Seriennummer
angezeigt  werden

• Metallgehäuse

• Einfache Montage

• 2 x RJ45-Anschluss

• Einfache Reihenschaltung mit CAT6-Patchkabel (oder höherer 
Schirmung)

Bestell-Nr.
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, digitaler Kontaktsensor für Guardian 
Management Gateway 21070-120

DIGITALEINGANGS-SENSOR (OUTPUT) FÜR GUARDIAN MANAGEMENT GATEWAY 

21070-124
Digitaleingangs-Sensor für Guardian  (Output)  

Gateway Management

https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc21070-120
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc21070-124
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BESTELLINFORMATIONEN 
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Beschreibung

• Externer Sensor für den Guardian Management Gateway

• Ein Port kann bis zu 16 Sensorgeräte mit einer Gesamtkabellänge von
40  Metern  überwachen

• Wenn ein Guardian-Sensor von nVent SCHROFF angeschlossen ist,
erscheint  er auf der Weboberfläche, auf der Typ und Seriennummer 
angezeigt  werden

• Metallgehäuse

• Einfache Montage

• 2 x RJ45-Anschluss

• Einfache Reihenschaltung mit CAT6-Patchkabel (oder höherer 
Schirmung)

HINWEIS
• Der externe Sensor überwacht Temperatur und Feuchtigkeit mit 2 RJ45-

Steckverbindern. Bis zu 16 Sensoren können über Patchkabel in Reihe 
geschaltet  und an einen Guardian Management Port
angeschlossen  werden.

(INPUT) 

Bestell-Nr.

21070-125

DIGITALEINGANGS-SENSOR   MIT 12V NETZGERÄT FÜR GUARDIAN MANAGEMENT GATEWAY

Digitaleingangs-Sensor   für 
 Guardian Management
(Input) mit 12V Netzgerät
Gateway

https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc21070-123
https://schroff.nvent.com/de-de/products/enc21070-125
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